
Thermo Scientific™ Ramsey™ 17 系列皮带秤系统专门

设计用于高速或精度要求高于 ±0.25% 的工厂和工艺作

业。Ramsey 17 系列系统可提供重要信息，让您能够通过

监控生产输出和库存，或管理产品装载，有效管理并高效

运营公司。

特点

• 设计久经考验，适用于具有挑战性的应用

• 多托辊量程，精度更高

• 电子元件基于先进的微处理器，配备 7 英寸 HMI 触摸屏

显示器

• 可通过基于 web 的接口从网络 PC 上管理积算仪

• 通信功能更强

• 易于使用和校准，自带系统诊断功能

brand bar placeholder

Ramsey 17 系列皮带秤系统包括：经过时间验证的、具有高

可靠性的 Thermo Scienti�c™ Ramsey™ 10-17 称重桥架和 

Thermo Scienti�c™ Ramsey™ 61-12N 皮带测速传感器，以

及 Thermo Scienti�c™ Ramsey™ Flex 积算仪的功能强大且

用途广泛的先进电子元件。

17 系列系统具有长称重桥架设计，使其成为 ±0.25% 高精度

的称量系统。长秤架设计可获得更长的称量段，来减少对正

误差，从而带来更好的精度。该皮带秤系统有双托辊和四托

辊两种类型可供选择。

应用

Ramsey 17 系列皮带秤系统用于高速或精度要求高于普通

皮带秤的工厂和工艺作业。

这款系统可监测产量，控制产品装载，始终跟踪库存，从而

帮助您有效管理并高效运营公司。

Thermo Scientific Ramsey 17 系列 
用于散料输送机称重的皮带秤系统

适用于工厂和工艺作业

LOGO CLEAR AREADISTRIBUTOR/CHANNEL PLACEMENT

Please download the Assets Master from the Global Brand Center at 
styleguide.thermofisher.com for more information on template usage, 
colorizing for brands, and the application of paragraph styles.
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Ramsey 10-17 系列称重桥架

Ramsey 10-17 系列秤系统采用多托辊量程（标配四托辊；

可选双托辊）来尽可能减小皮带影响，适用于多种皮带宽度

和托辊间距。10-17 设计包括两个以拉力方式安装的超高精

度应变式称重传感器，可提高稳定性并尽可能减小对正误

差。无磨擦密封耳轴型枢轴可完全避免震动、潮湿及物料堆

积的影响。

Ramsey Flex 秤积算仪

Ramsey Flex 积算仪让称重系统更智能，从而实现准确生产

监测、库存跟踪和受控产品外运。Ramsey Flex 积算仪将来

自数字转换器的输入信息转换为物料流量和总输送质量。单

台 Ramsey Flex 积算仪可管理来自两台秤数字转换器（即两

台独立运行的秤）的输入信息。

积算仪选项：

面板安装，带触摸屏 HMI 
可在控制室集中操作

盲式安装，不带 HMI 
这是一种高性价比的安装
方式，适用于远程访问或
恶劣环境

现场安装，带触摸屏 HMI 
可实现旁线交互

Ramsey Flex 积算仪标配基于 web 的接口，让您能够从网络 

PC 上监测并管理皮带秤系统。

Ramsey Flex 秤数字转换器

Ramsey Flex 数字转换器将来自称重桥架称重传感器和测

速传感器的输出信号传递到电子积算仪。与标准接线盒相

比，它所提供的信号更稳定可靠。

Ramsey 61-12N 皮带测速传感器

Ramsey 61-12N 数字式皮带测速传感器是迄今用于皮带

秤的可靠和精确的速度感应装置。它具有坚固的铸铝外

壳，适合户外安装，并采用交流脉冲发生器，无需调整或更

换炭刷。将传感器直接连接到输送机尾部滚筒、缓冲辊或大

直径回程托辊，可确保皮带速度的精确性。

单路数字转换器 
适用于来自一个/一对称重
传感器的输入信息

四路数字转换器 
适用于来自四个/多个称重
传感器的输入信息
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96-well, fast 96-well, 384-well (runs fast or 
standard), TaqMan Array Microfluidic

Run time
30 min expected  
(Fast 96-well);
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Ramsey 10-17 称重桥架

量程 标配四托辊，尽可能减小皮带影响；精度为 0.5% 时可选双托辊

无摩擦枢轴 耳轴型；密封装置可完全避免震动、潮湿及物料堆积的影响

称重桥架结构 由坚固的机械管制成

称重传感器 2 个超高精度电阻应变式称重传感器以拉力方式安装，提高了稳定性，减少了机械未对正误差

总形变移量 小于 0.127 mm (0.005 in)

净空要求 适合任何标准的输送机，皮带上方没有净空要求

称重传感器 两个并联

环保“S”型传感器

工作温度：-40°C 至 93°C（-40°F 至 200°F）

规格

性能保证

对于原装系统，我们保证当采用已知重量的实物物料、挂

码、链码或 Thermo Scienti�c 标准电信号校准方式进行校

验时，Ramsey 17 系列皮带秤系统的累计值与实际值的误差

在 ±0.25% 范围内。校验时的流量必须保持在皮带秤量程的 

25%-100% 范围内，校验持续时间应保证皮带运行至少三

圈、主计数器至少跳 800 个计数单位、运行时间至少是 10 

分钟。前提是称量系统是按照制造商的说明书进行安装、运

行和维护的。
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Ramsey Flex 积算仪

外壳 不锈钢 316，1.6 mm 外壳 

重量为 5 kg

现场安装（带 HMI）、盲式现场安装或面板安装 

可选装防风雨板/遮阳板 

IP66 级防护（防尘、防水）

温度 积算仪工作温度：-30 °C 至 55 °C（-22°F 至 131°F） 

积算仪存放温度：-30 °C 至 80 °C（-22°F 至 176°F）

电子元件 Arm Cortex A7 792 MHz 微处理器

内置 32 GBμSD 存储卡

称重传感器，24 位，100 Hz Sigma Delta

显示屏，7 英寸 (17.5 cm) WSVGA 1024x600，颜色：900 尼特，电容式触控 

无显示屏版本适用于恶劣环境 

LED 维护指示器（内置） 

实时时钟电池 CR1220

电源 24 VDC 或 110-230 VAC 50/60 Hz，15 W 

宽电压公差范围 (+-10%) 

隔离装置/断路器需由安装者提供

输入 两个 4-20 mA 隔离电流输入端

两个 0-5 V 电压输入端

四个光学隔离 24 V @12 mA 数字输入端

输出 两个 4-20 mA 隔离电流输出端 

两个 0-5 V 电压输出端

四个光学隔离 24 V @100 mA 数字推挽输出端 

两个串行端口 (RS232/RS485)

总线接口 MODBUS RTU、MODBUS TCP、ETHERNET I/P、PROFINET 和 PROFIBUS 

支持双 CAN 总线，适用于数字转换器 10-1000m 电缆

监管标志 cCSAus、CE 和 ROHS
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Ramsey Flex 数字转换器

外壳 不锈钢 316，1.6 mm 外壳 

重量为 2 kg 

后部安装

IP66（防尘、防水）

温度 数字转换器工作温度：-40 °C 至 70 °C（-40 °F 至 158 °F） 

数字转换器存放温度：-40 °C 至 80 °C（-40 °F 至 176 °F）

电源 通过积算仪 CAN 总线电缆连接

输入 称重传感器，24 位，100 Hz Sigma Delta，每秒测量 100 次 

单路数字转换器具有一个称重传感器输入端 

四路数字转换器具有四个称重传感器输入端 

测速传感器/光学脉冲传感器输入端

总线接口 CAN 总线

监管标志 cCSAus、CE 和 ROHS

Ramsey 61-12N-64P 测速传感器

类型 数字式，无刷，3 线，轴每转一圈发出 64 个脉冲

安装 直接安装在尾部滚筒、改向滚筒或回程托辊上的直径为 15.88 mm (0.625 in) 的短轴上需
要三芯电缆。有关详情，请参考手册。

速度 0-350 RPM

外壳 全天候密封、环氧涂层、铸铝外壳

随附联轴器、限位臂和限位弹簧

工作温度 -40 °C 至 80 °C（-40 °F 至 176 °F）

重量 3.6 kg (8 lb)

监管标志 cCSAus、CE 和 ROHS
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