
Thermo Scientific Sentinel Pro 环境质谱仪
VOCs监测应用



有毒挥发性有机物（VOCs）的泄漏

确保工厂安全并提高产量

只要化学品生产装置存在，就存在有毒挥发性有机物泄漏的潜在危

险，监管机构通常都会要求工厂监测环境气体成分，以避免工人受到

长期接触的伤害。有各种形式的捕获装置包括真空罐（苏玛罐）、可

挥发性有机物报警器或吹扫和捕获装置。收集到的样品需要送往环境

实验室进行分析。另外，还可利用电化学传感器来即时显示是否存在

浓度超过预定水平的目标分子。还有一种定量方法是使用开路式傅利

叶变换红外光谱仪测定VOC是否在警戒线以内。利用这些不同技术获

得的数据，通常都用来满足当地法规的要求。然而，这些技术都不能

提供满足诉讼依据要求的时间和空间的分辩率。

Sentinel PRO环境质谱仪：简单全面的数据采集

Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点，并

在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度，它可监

测所有关键区域的短时泄漏，并提供准确的8小时、时间加权平均接触

数据。由于具有大量可用的取样点，许多取样点可位于靠近潜在泄漏

点的地方，如：阀杆处等，以便在有毒危害发生之前进行泄漏检测和

修复。尽管人员保护和符合环保法规是安装这种装置的主要目的，但

其使用效果往往超越了对泄漏防护的要求。
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Sentinel PRO：渗透膜进样质谱仪
Sentinel PRO：
检测极限从0.01-1PPM

Sentinel PRO环境质谱仪之所以取得成功，关键之一是独特的配有32或64接口的快速多流路取

样器（RMS）。它采用零死体积设计，可实现快速置换，且交叉干扰为零。每台Sentinel PRO

质谱仪均可装配两套RMS，这样，一个单一系统便可代替很多的灵敏度较差、单组分的分析仪

。RMS包括一个旁路取样设计，允许一个流量检测器对各流路依次监测。如果过滤器出现堵塞

，或液体堵住取样管，系统就会发出报警。分析仪配有一个渗透膜进样口，以便将空气样品的

压力由大气压减小至Sentinel PRO封闭离子源的工作压力（通常为10-4 mbar）。这个渗透膜进

样口采用的进样方法可大大提高系统

对挥发性有机物（VOC）的灵敏度。对绝大多数VOC而言，通常可达到ppb级检测限，确保

Sentinel PRO质谱仪能适应未来法规的变化。由于渗透膜对VOC的渗透性要强于对空气的渗透性

，所以，它通常能够提供多个数量级的富集，包括＜0.01ppm的苯检测限。Sentinel PRO质谱

仪有经过加热的进样探针组件，可提供稳定的有代表性的样品进入离子源。此外，探针采用符

合人体工程学的设计，允许在每年的日常例行维护中轻松更换渗透膜，以便最大限度缩短停机

时间，提高生产率。
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Thermo Scientific GasWorks软件

Thermo Scientific GasWorks软件包为Prima PRO和Sentinel PRO提供

了一套直观的、信息丰富的、灵活的操作窗口。GasWorks符合ISO 

9001认证，可快速安装和操作容易，并提供了一个安全稳定的工艺分

析平台。操作人员无需专业质谱知识，就可轻易完成组态、操作和维

护。该软件包包含多种功能和特性，可完全满足用户需求。不论是由

于工艺过程的失误而需要简单报警显示，还是需要进行复杂数据的编

程，GasWorks都能提供有效的解决办法。保持软件的定期更新，

确保获得最新的技术支持。

世界级的服务和支持

服务和支持是为确保仪表运行最优化和减少停机时间而设计。考虑到

每个客户和每台仪表都有不同的要求，因而我们提供各种可选服务以

满足您的独特需求，包括：
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备件库存支持

技术支持

现场安装和服务
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实时优化工厂过程控制系统

我们生产应用广泛的过程控制仪表，以满足石油化工工艺过程特定的

应用需求：

我们的解决方案已经实践证明，可以提高工厂运营效率，确保最佳的

产品质量，最大限度地提高产品产量和提供持续的投资回报。

在线质谱仪

在线总硫分析仪

气体和液体密度计

核密度和料位计
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提高生产力和提高投资回报率



技术规格

封闭式双灯丝离子源，温度可控范围120-200℃，± 0.1℃

扫描磁扇式，半径6厘米，80度偏转

可调，在1000eV离子加速电压下默认值为1-150amu，（在750eV离子加速电压下，质量范围是1-200amu）

可在两个狭缝之间相互切换。标准分辨率60（1mm）和 20（4mm）。

可选的还有140/85（0.36mm/0.69mm）或100/45（0.56mm/1.45mm）或140/45（0.36mm/1.45mm）

超过24小时，质量数为28时测量值<0.013amu

分辨率为60时，99%高度的峰值宽度与5%高度的峰值宽度比率为0.5

27/28时<250ppm

法拉第和可选的法拉第/电子倍增管

分子渗漏式毛细管模件+膜富集（标准配置）

涡轮分子泵和旋转泵

可为每路样品气进行数字测量和记录

相对精度<0.1%（典型值，根据应用）

<1%（典型值，根据应用）

10ppb ウ 100ppm（理论值，根据应用）

超过一周所测的相对精度<1%，（典型值，根据应用）
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