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ロープロファイル5.0mL凍結保存用チューブ

U N I V E R S A L  T U B E S

Thermo Scientific Nunc
Low Profile 5.0mL Universal Tubes

細胞・組織の保存でハンドリングのしやすい
太身の凍結保存用チューブです！
Thermo Scienti�c™ Nunc™ロープロファイル5.0 

mL凍結保存用チューブは、さまざまなサンプルの凍

結保存に最適なソリューションを提供します。

チューブ底面にある2Dコードは、サンプル管理時のト

ラッキングを容易にします。また、広口タイプの間口は

サンプルが入れ易くサンプル分注時のコンタミネー

ションリスクを最小限に抑えることが可能です。SBS

フォーマットのラック形状は、フリーザーでの保管はも

ちろん、液体窒素タンク中の保管にも便利です。

広口キャップ＆太身チューブ
従来の液体サンプルだけではなく組織・植物などの固形サンプルの保管にも便
利です。間口が広いためピンセットやピペットでのサンプルの出し入れが容易
でサンプル分注時のコンタミネーションリスクを低減します。また、太身かつ丸
底のチューブ本体は、ピペットによる液体サンプルの回収にも便利です。

革新的なキャップ形状
ガスケットは一体成形されたアウターキャップを採用しています。室温～液体窒
素気相でのサンプル保管が可能です。

確実な管理
耐熱（冷）性・耐薬品性・耐摩擦性にすぐれた2Dコードは、消失することがあり
ません。コードの重複がなく、貼付ラベルのように貼り間違えがないため、サン
プル取り違えのリスクを大幅に低減します。
効率的かつ安全に確実なサンプル管理に2Dチューブはとても有用です。
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サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ラボプロダクツ事業本部

お問い合わせ

  TEL 0120-753-670

info.LPG.jp@thermofisher.com

www.thermoscientific.jp

販売店

　 

※記載の価格は2014年8月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
※製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更する場合があります。
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5.0mLアウターキャップユニバーサルタイプ（2Dコード有・2Dコード無し）
●細胞や組織保存時にハンドリングのし易い太身の形状
●底面の2Dコードは、ID番号によるサンプル管理に有用
●広い書き込みエリアと容量目盛線つき
●キャップと一体成形のガスケットにより高い気密性を実現
●滅菌済み（SAL10－6）

5.0 mLユニバーサルチューブラッチラック
●フタが簡単にロックできるため、輸送中のチューブ飛び出しを防止
●フタの取外しが容易
●SBS規格に準拠
●すべての2Dチューブラックと同一のフットプリント

■ 仕様
材質 チューブ本体 /PP、ラック/PC、アウターキャップ /HDPE、ガスケット/HDPE

PCR阻害物質 DNaseフリー /RNaseフリー

エンドトキシン エンドトキシンフリー

滅菌 滅菌済み（SAL10－6）

気密性 IATAに準拠したリークテスト実施

オートクレーブ オートクレーブ可能　※ただし、キャップは必ずチューブ本体から外してください。

2次元コード 12×12 Data Matrix採用

使用温度範囲 －180～121℃

※液体窒素（液相）中での保存には使用しないでください。

■ オーダーインフォメーション

カタログNo. 製品仕様 コード
製品形体

包装 単価 価格
ラック チューブ キャップ

374320 5.0mLユニバーサル2Dチューブラック入り ● ● ● アウター 24本×10ラック   ¥213 ¥51,000

374321 5.0mLユニバーサルチューブラック入り － ● ● アウター 24本×10ラック   ¥150 ¥36,000

374322 5.0mLユニバーサル2Dチューブバルク ● － ● アウター 24本×10包   ¥165 ¥39,600

374323 5.0mLユニバーサルチューブバルク － － ● アウター 24本×10包   ¥115 ¥27,600

331840 5.0mLユニバーサルチューブラッチラック － ● － － 10個 ¥1,050 ¥10,500


